Tjek pris og lager
| webshoppen

Adgang:

- Via: Produkter/Onlinekatalog (hvis ukendt art.nr.)

- Via: Webshop/Log ind (hvis kendt art.nr.)

1. Via Onlinekatalog (sog produkt i sagefeltet) - Udsnit af skaermbilledet:

Artnr E-nummer  Antalledare och mm? perledare  Yiterdiameter (mm)

OLFLEX® CLASSIC 110 H Uy/U: 300/500 V

10019500 € 0250930 2X05 5.1
L
10019901 €@ 0250940 3605 5.4
L]
10019302 €9 0250950 3X05 5.4
L]
10019903 € 0250960 4G05 5.8

Grgn prik: Lager Sverige - Orange prik: Lager Tyskland - Red prik: Kontakt kundeservice

Kopparindex (kg/km)

9,6

144

144

19,2

Vikt (kg/km)

4

49

49

58

Enhet

M

M

M

M

S LAPP
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9,70 DKK E
10,25 DKK u
e
10,25 DKK u
(1026 /1N
12,22 DKK E
(1222/1

ick-gui

Indikation gaelder den mindste std.leengde for kabler eller 1 stk./min. mangde for andre artikler.

2. G til kundevognen (gverst t.h.) for at se dine priser og specifik lagerstatus.

@ Country Sites + 2 @ Logga ut

OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N 10019900
@ Leveranstid 6-8 da
OLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N 10019902

@ Leveranstid 1-3 dagar.

50 M

50 M
50 M)

DKK

DKK

=]

=0

= Till kundvagn

Du havner nu det sted, hvor du starter, hvis du tager den anden vej ind (Webshop/Log ind),

og sa taster du i stedet LAPP varenr. i feltet "Ange artikelnummer”.

Quick-guide: Tjek

pris 08 lager
Sidan 1 (av 2)



Her kan du sé a&endre pd laeengden pé kablet, og se om det er tilgeengeligt i den gnskede laengde.
(OBS: 1 x 50 = en lzengde pa 50 meter. 50 x 1 = 50 stykker a 1 meter).

Her f.eks. orange prik v. 100 m. og red prik ved 500 m.
10 OLFLEX CLASSIC 110 H2X0,5 N 10 OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N
& Ahternativt leveransdatum fér orderrad B! Afternativt leveransdatum for orderrad
i x 100 v Total kvantitet 100 M 1 x 500 v Total kvantitet 500 M
® Levern 6-8 dage [ ] Langre leveranstid. Kontakta kundservice for att berékna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Andet end standardlzengde, sa veelger du "annat véarde” og taster den gnskede laengde.
20 OLFLEX CLASSIC 1T0H 3X0,5N

Total kvantitet 500 M

@ Leveranstid 1-3 dagar

M Kabelleverans

@nsker du 1350 m., sa veelger du i en linie 2x500 m., og laver en ny linie med samme art.nr. med 350 m.
Bliver prikken red, sa betyder det, at den laengde ikke er pa lager.

Klik ”Fortsatt” nederst til hgjre.
(Kommer du fra produktkataloget, skal du logge ind nu for at fa adgang til dine egne priser.)

Trin 2: Adress

Klik "Fortsatt”.

Trin 3: Prisinformation

Her ser du brutto kabelpris / rabat / netto kabelpris / kobbertilleeg og totalpris incl. kobber
- bade pr. meter og totalt for den mangde, du har angivet.

Du kan ogsa se skeeretilleg, gebyrer og fragt samt nederst: total belgb for hele ordren.

- 10 OLFLEX CLASSIC 110 H2X0,5N 10019900 500 M 3857,64 DKK
%500 M KK/ M)
Detaljer Bruttopris (3,90 DKK) 4950,00 DKK
4 har bersknas ditt
e A Rabatt (25,00 %) -1237,50 DKK
Pris (7,43 DKK) 3712,50 DKK
Koppartillagg (3023,81 DKK / 100 KG) 145,14 DKK
Totalt belopp (7,72 DKK / 1 M) 3857,64 DKK
Tullstatnummer/varukod 85444995
Frakt 143,00 DKK
Totalt nettobelopp 4000,64 DKK
Moms 0,00 DKk
Totalt bruttobelopp 4000,64 DKK
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Qé chatten for mere support. Vi gar det enkelt for dig.
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Quick-guide: Tie gidan 2 (av 2)

LAPP Danmark
Korskildeeng 6 - DK-2670 Greve - Phone +45 43 95 00 00

kundeservice.dk@lappgroup.com - www.lappgroup.dk
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