LAPP har

KOPPLINGSKA

Slipp bekymmer med tomma lagerhyllor, ojamn kvalitet och andra
tidstjuvar. Vi erbjuder ett komplett sortiment av kopplingskabel direkt

fran vara lager.

H05Z-K/H07Z-K - RQ90

* 14 farger i area 0,5 mm2-120 mm?2

* Max. ledartemperatur +90°C

« Stabil fargkvalitet enligt RAL

* Férhojd stromledningsformaga som
harmoniserar med omgivningstempe-
raturkravet i SS EN IEC 61439-1(+55°C).
Konsekvens: Du slipper ga upp i area
jamfort med RQ70.

Ovrigt sortiment
enkelledare V
- HO5V-K, HO7V-K ﬂ
* Multistandard HO5V-K,

HO7V-K UL/CSA/MTW —
« OLFLEX® HEAT SIF Silikon.

OLFLEX® HEAT 125 SC-RQ125

* 12 farger i area 0,5 mm2-240 mm?

* Max. ledartemperatur +125°C (20000 h)
eller +145°C (3000 h)

* Mycket saker vid brand (rokgaser,
flamspridning)

* Fortenta ledare

* Stabil fargkvalitet enligt RAL

* Marint godkand enligt DNV GL.

Tillbehor

o FLEXIMARK®
marksystem

* Kabelkanaler

* Forskruvningar
och multiflansar.




KONTAKTA OSS!

Order, e-post: order.se@lappgroup.com
* Leveransupplysning

Produktsupport

Reklamationer och fakturafragor

Support

0155-77780

Produktchefer

UIf Andersson
Kablar

0155-777 74
ulf.andersson
@lappgroup.com

o
Hakan Hansson
Slapkedjor, skyddsslang
och marksystem
0155-777 65
hakan.hansson
@lappgroup.com

Andreas Wiberg
Affarsansvarig
kundanpassade I6sningar
0155-777 38
andreas.wiberg
@lappgroup.com

Jim Krath

Kontaktdon, automation,
givarkablar och fotoceller
0155-777 30
jim.krath@lappgroup.com

Johan Eriksson
Kapslingar och
forskruvningar

0155-777 71
johan.eriksson
@lappgroup.com

Se pris och lagersaldo
| var webshop!
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