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URVALSTABELLER

D-subkontakter

ARTIKEL

E-nummer

PRODUKT

Benamning

Kabelingangar

e

KABELINGANG

AX/180°

35°

90°

AX/180°

Terminal

M12

PG port

90°

UTFORANDE

LED

Switch

51420 15

D-SUB PROFIBUS 90° FC

>

51420 16

D-SUB X2 PROFIBUS 90° FC

51420 17

D-SUB PROFIBUS 90°

51420 18

D-SUB PROFIBUS 180°

51420 19

D-SUB PROFIBUS 35°

5142020

D-SUB X2 PROFIBUS 35°

X | X | X | X

51420 21

D-SUB PROFIBUS 35° FC

51420 22

D-SUB X2 PROFIBUS 35° FC

51420 23

D-SUB PROFIBUS 180° FC

51420 24

D-SUB PROFIBUS 35° FC FLEX

51420 25

D-SUB X2 PROFIBUS 35° FC FLEX

51420 26

D-SUB PROFIBUS 180° FC FLEX

X | X | X | X | X | X

51420 27

D-SUB CANBUS 90°

51420 28

D-SUB X2 PROFIBUS 90° M12

51420 29

D-SUB PROFIBUS 90° M12

X | X | X

X IX [ X [ X | X | X [ X [X|[X|X|X|X|X|Xx

51420 30

D-SUB X2 CANBUS 90°

>

Forklaring kontakter
IDC-anslutning i kontakten, kraver ingen partskalning.

FC
Terminal
PG port
Switch

Skruvanslutning pa plint i kontakten.

Ett extra D-sub-uttag for diagnostisering/programmering. Bor finnas minst en (1) i ett segment.

En brytare som bestdmmer om kontakten &r sist i kedjan (terminering) eller I&nkar vidare till flera kopplingar.

Busskablar

ARTIKEL

E-nummer

PRODUKT

Benamning

FORLAGGNING

Fast

Flexibel

Hogflexibel

FC

PUR

PVC

YTTERMANTEL

PE

Halogenfri

UV-best.

PASSANDE
KONTAKT

FC

Terminal

49 564 60

UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5

X

X

>

4956470

UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,5

X

49 566 40

UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1X2X0,64

49 566 50

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64

49 566 60

UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64

49 566 80

UNITRONIC® BUS PB FESTOON 1X2X0,64

49566 90

UNITRONIC® BUS PB PE FC 1X2X0,64

49 567 00

UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8

X)

49 567 10

UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64

49 567 20

UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1X2X0,64

49 567 30

UNITRONIC® BUS PB H FC 1X2X0,64

49 567 40

UNITRONIC® BUS PB P FC 1X2X0,64

49571 10

UNITRONIC® BUS PB Y FC 7-W 1X2X0,64

49 567 90

UNITRONIC® BUS PB Yv 1X2X0,64

49566 70

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

X | X | X | X | X

XX [ X | X | X | X | X | X | X |X|X|X|X]|Xx

Férklaring yttermantel
Anpassad design som méjliggdr avmantling med ett Fast Connect-verktyg.
Hog oljebesténdighet och nétningsbestandighet.

Medelbra oljebestdndighet och nétningsbesténdighet.
Kan anvdndas utomhus, &ven l&amplig for livsmedelsindustrin.

FC

PUR

PVC

PE
Halogenfri

Halogenfri och flambesténdig kabel.




Ola Bergfall
Region D33
070-67149 10
ola.bergfall
@miltronic.se

Pavel Lander
Region D32
070-862 48 84
pavel.lander
@miltronic.se

Daniel S6derstrom
Region D31

072-709 95 65
daniel.soderstrom
@miltronic.se

Mathias Jonsson
Region D30

070-220 33 34
mathias.jonsson
@miltronic.se

Kundservice

D30

Regionsaljare Innesiljare

D33

D32

Miltronic 2016

David Samuelsson
. Inneséljare
0155-777 66
david.samuelsson

/ @miltronic.se

Produktchef

Jim Krath
Kontaktdon
och automation
0155-777 30
jim.krath
@miltronic.se

Félj Miltronjc!

in f
Tube

Bestallningar och fragor
om sortimentet

0155-77780

E-post order@miltronic.se
Leveransupplysningar 0155-777 81

Miltronic AB

Box 1022 - 61129 Nykdping - Besok Kungshagsvagen 7

Telefon 0155 777 00 - info@miltronic.se - www.miltronic.se
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